
ุชด ัตว ึยด
SMB-8-C
หมายเลข ิชน ่สวน: 1806790

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ออกแบบ ํสาห ัรบ ิตด ัตงราง
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 3 - ่คาการ ักดก ่รอน ูสง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ปลอด ัภย ํสาห ัรบอาหาร ูด ้ขอ ูมล ัวส ุดเ ิพมเ ิตม
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -40 °C...120 °C

แรง ิบดในการการ ัขน 0.2 Nm...0.6 Nm
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 3.5 g

ประเภทของ ัรด ิตดอ ู่ย
้ดวยห ุมดเก ีลยว

ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ู้ผ ืถอ ัวส ุด โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด

อโนได ์ซ
ัวส ุดสก ูร เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
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