
Clamping module
EV-40-5
หมายเลข ิชน ่สวน: 184857

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ัฮบ 5 mm
ืพน ิผวห ีนบ Ø 40
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

ง ์ก ัชน บทบาทเ ีดยว
แรง ัดนใ ้ชงาน 0.6 MPa

6 bar
87 psi

ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ความเหมาะสม ํสาห ัรบการผ ิลตแบตเตอ ีร Li-ion ไ ่มแนะ ํนาใ ้หใ ้ชโลหะ ีท ีมทองแดง เป็น ่สวนประกอบห ัลกมากก ่วา 5%

้ขอยกเ ้วน ไ ้ดแ ่ก แผงวงจร ิพม ์พ สายเคเ ิบล ัขว ่ตอไฟฟ้า และขดลวด
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...40 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 52 g

ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
พอ ์รทลม M3
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อ ูล ิมเ ีนยมห ่ลอ
ัวส ุดเมมเบรน TPE-U (PU)
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