
สายแบน
KASI-1,5-Z-100
หมายเลข ิชน ่สวน: 18941

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 71 g
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน DC 75 V
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงานAC 60 V

ความ ัดง 3 A
ความยาวสายเคเ ิบล 100 m
ระ ัดบการป้อง ักน IP65

้ดวยปลายลวดปิด
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -40 °C...85 °C
ุอณห ูภ ิมแวด ้ลอมพ ้รอมการเ ิดนสายเคเ ิบลแบบ ืยดห ุ่ยน -25 °C...85 °C

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ัวส ุดปลอกสาย สารประกอบยาง
ีสปลอกสาย ีส ํดา
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