
ัตวกรอง ุสญญากาศ
ESF-4B
หมายเลข ิชน ่สวน: 191204

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
กรองความ ิว ิจตร 10 µm
แรง ัดนใ ้ชงาน -0.95 bar...4 bar
การไหล @ ุสญญากาศ = -0.075 MPa (-0.75 บา ์ร, -10.875 psi) 270 l/min
ืสอป ิฏ ับ ิตการ อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-A1-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 0 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 19 g

ประเภทของ ัรด พ ้รอมเก ีลยวนอก
่ผานการเ ืชอม ่ตอ ูสญญากาศ

พอ ์รทลม M6
การเ ืชอม ่ตอ ูสญญากาศ M6
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ีซล ัวส ุด NBR
ัตวกรอง ัวส ุด PVF
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อ ูล ิมเ ีนยม

ทองเห ืลอง ุชบ ินกเ ิกล
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