
ีทเ ีสยบป ัลกพ ้รอมสาย
KMYZ-4-24-2,5-B
หมายเลข ิชน ่สวน: 193691

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ประเภทของ ัรด บนโซ ิลนอย ์ดวา ์ลวพ ้รอมสก ูรกลาง M2
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 32 g

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า ํทา ุมมไ ้ด
สายเคเ ิบล
การออกแบบ ีสเห ีลยมMSZC

่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน DC 3 V...36 V
ิพ ักดแรง ัดนไฟฟ้า DC 24 V
ิพ ักดกระแส ีท 40°C 1 A

การเ ืชอม ่ตอ ัตว ํนาป้อง ักน ไ ่มพ ้รอมใ ้ชงาน
ความยาวสายเคเ ิบล 2.5 m
ุคณสม ับ ิตสาย ่คาเ ิรม ้ตน

การประกอบสายเคเ ิบล 2 x 0.35 มม.²
ระ ัดบการป้อง ักน IP40
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...50 °C

เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหภาพ ุยโรป
เค ืรองหมาย UKCA ( ูด ํคาประกาศความสอดค ้ลอง) ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหราชอาณา ัจกร
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
ัวส ุดปลอกสาย ีพ ีว ีซ
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PA

ห ้นา ัสม ัผสป ัลก ัวสด ีสบรอน ์ซ
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