
ขา ึยดเซนเซอ ์ร
DASI-Q11-63-A-SR
หมายเลข ิชน ่สวน: 1971563

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 63
ออกแบบ ํสาห ัรบ T-ส ็ลอต
ํสาห ัรบ ูลก ูสบØ Ø63

โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค แถบเ ็ซนเซอ ์ร
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 110 g

ประเภทของ ัรด ึยดใน T-slot
้ดวย ูรทะ ุลและสก ูร
ีม ัตวเ ืลอน

ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดสก ูร เห ็ลก

ัสงกะ ีส
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