
แมน ินโฟลด
MHA1-PR4-3-PI-PCBM
หมายเลข ิชน ่สวน: 197253

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ํจานวน ํตาแห ่นงวา ์ลว ูสง ุสด 4
แรง ัดนใ ้ชงาน 0 bar...8 bar
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 0 °C...40 °C

ประเภทของวา ์ลว ึยด ้ดวยเก ีลยวใน
้ขอ ่ตอลม 1 M5
้ขอ ่ตอลม 2 M3
้ขอ ่ตอลม 3 M5
ัวส ุดแ ่ผนเ ืชอม ่ตอ โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด
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