
่ทอพลาส ิตกเก ีลยว
PPS-6-15-1/4-BL
หมายเลข ิชน ่สวน: 19797

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ระยะเวลาในการ ํทางาน 15 m
นอก Ø 7.8 mm
ความยาวบ ็ลอก 0.8 m
Øภายใน 6.2 mm
เ ้สน ่ผาน ูศน ์ยกลาง ีทคดเ ีคยว 75 mm
ํจานวนรอบ 86

แรง ัดนใ ้ชงาน ึขนอ ู่ย ักบ ุอณห ูภ ิม -0.95 bar...17.2 bar
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -30 °C...80 °C

แรง ิบดกระ ัชบ ีท ํกาหนด 11 Nm
ความทนทาน ่ตอแรง ิบดกระ ัชบเ ็ลก ้นอย ± 20 %
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 500 g
้ขอ ่ตอลม 1 เก ีลยวนอก G1/4
้ขอ ่ตอลม 2 เก ีลยวนอก G1/4
ีส ีสฟ้า
ัวส ุดเก ีลยวเ ืชอม ่ตอ ทองเห ืลอง
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดป้อง ักนการ ัหกงอ เห ็ลก

ุชบ ัสงกะ ีส
ัวส ุด ่ทอ PA12-P
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