
สายเ ืชอม ่ตอ
NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1
หมายเลข ิชน ่สวน: 2384165

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ึขนอ ู่ย ักบบรร ัทดฐาน EN61076-2-101
EN 61076-2-104
EN 61984

ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 28 g

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 ็ซอกเ ็กต ุมม 2x, M12, 3-pin
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 2 ัขว ่ตอ ุมม, M8, 4-pin
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน DC 0 V...30 V
ิพ ักดกระแส ีท 40°C 2 A

ความยาวสายเคเ ิบล 0.2 m
เ ้สน ่ผาน ูศน ์ยกลางของสายเคเ ิบล 2.9 mm
การประกอบสายเคเ ิบล 2 x 0.14mm²
ระ ัดบการป้อง ักน IP65
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -25 °C...80 °C

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
ัวส ุดปลอกสาย TPE-U(PUR)
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