
กระบอกลมแบบเบลโ ่ล
EB-80-20
หมายเลข ิชน ่สวน: 2748903

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 80
การ ิตด ัตง ีท ํจาเป็น Ø 95 mm
ัฮบ 20 mm

ขยายความ ูสง ูสง ุสด 70 mm
ุมมเ ีอยง ูสง ุสด 10 deg

แ ็มก ์ซออฟเ ็ซต 5 mm
ความ ูสง ัขน ่ตาในการ ิตด ัตง 50 mm
ง ์ก ัชน บทบาทเ ีดยว
แรง ัดนใ ้ชงาน 0 bar...8 bar
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:-:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม ไ ่มสามารถทา ้นา ัมนไ ้ด
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 0 - ไ ่ม ีมความเค ีรยดจากการ ักดก ่รอน
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -40 °C...70 °C

แรงResetting 400 N
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 500 g

ประเภทของ ัรด ้ดวยเก ีลยวใน
พอ ์รทลม G1/4
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ูสบลม CR
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย ห ่ลออ ูล ิมเ ีนยม
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