
แ ่ผนเ ืชอม ่ตอ
NAUE-1/4-NPT-1-ISO
หมายเลข ิชน ่สวน: 30427

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

แรง ัดนใ ้ชงาน 0 bar...16 bar
อ ุนญาต UL - ไ ้ด ัรบการยอม ัรบ (OL)
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -10 °C...60 °C

ระ ัดบการป้อง ักน IP65
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C

ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
้ขอ ่ตอไพ ๊ลอตแอ ์ร 12 1/8 NPTF
่ชองเ ืชอม ่ตออากาศ 14 1/8 NPTF
้ขอ ่ตอลม 1 1/4 NPTF
้ขอ ่ตอลม 2 1/4 NPTF
้ขอ ่ตอลม 3 1/4 NPTF
้ขอ ่ตอลม 4 1/4 NPTF
้ขอ ่ตอลม 5 1/4 NPTF
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