
่งาม ึยดกระบอก ูสบ ีท ืพน
LBG-80
หมายเลข ิชน ่สวน: 31765

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 80
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ความเหมาะสม ํสาห ัรบการผ ิลตแบตเตอ ีร Li-ion ไ ่มแนะ ํนาใ ้หใ ้ชโลหะ ีท ีมทองแดง เป็น ่สวนประกอบห ัลกมากก ่วา 5%

้ขอยกเ ้วน ไ ้ดแ ่ก แผงวงจร ิพม ์พ สายเคเ ิบล ัขว ่ตอไฟฟ้า และขดลวด
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -40 °C...150 °C

ความสามารถในการ ัรบ ้นาห ันก ูสง ุสด 6 kN
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 1050 g
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ึยด เห ็ลก ัดด
ัวส ุดโบล ์ท เห ็ลก ุชบแ ็ขง

ฟิว ์ส ัวส ุด เห ็ลกสป ิรง

13 ก.พ. 2568 – อาจ ีมการเป ีลยนแปลง - Festo SE & Co. KG 1/1


