
pneumatic valve
VLX-2-1-MS
หมายเลข ิชน ่สวน: 34436

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค ไดอะแฟรมวา ์ลว
ประเภทการ ํดาเ ินนการ ินวเม ิตก
ห ัลกการปิดผ ึนก ่ออน
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

ประเภทของ ัรด การ ิตด ัตงสาย
้ขอ ่ตอแบบเ ้ขา ุมม G1

ความก ้วางปรก ิต 25 mm
ง ์ก ัชนวา ์ลว 2/2 ปิด monostable
ิทศทางการไหล ก ัลบไ ่มไ ้ด

ความ ัดนปานกลาง 1 bar...10 bar
ง ์ก ัชนการระบายอากาศ ัคนเ ่รงไ ่มไ ้ด
ีรเ ็ซตประเภท สป ิรงลม
ประเภทการกระ ุ้ตน ํนา ่รอง
ืสอควบ ุคม ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

ปานกลาง กรองอากาศ ัอด, กรองความละเ ีอยด 200 µm
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -10 °C...80 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C
ัอตราการไหลปก ิต ีท ํกาหนด ( ํทาใ ้หเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) 14000 l/min

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย ทองเห ืลอง
ัวส ุดสก ูร เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
สก ูรหมายเลข ัวส ุด 1.4301
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 1010 g
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