
Guide unit
FENG-50- -GF
หมายเลข ิชน ่สวน: 34483

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 50
ัฮบ 10 mm...500 mm
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

แนะ ํนา ู่ค ืมอการเ ืลอน
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค แนะ ํนา
ป้อง ักนการระเ ิบด หมายเห ุต ้ขอ ูมลในใบ ัรบรอง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -20 °C...80 °C

แรงเค ืลอน ัตว 50 N
มวลเค ืลอน ีทเ ิพมเ ิตม ่ตอระยะ ัชก 10 มม. 48 g
้นาห ันก ืพนฐาน ีทระยะ ัชก 0 มม. 4190 g
้นาห ันกเ ิพมเ ิตม ่ตอระยะ ัชก 10 มม. 48 g
ุจด ูศน ์ย ่ถวงของมวลเค ืลอน ีท ีท ัจงหวะ 0 มม. 60 mm
ุจด ูศน ์ย ่ถวงเ ิพมเ ิตมของมวลเค ืลอน ีท ่ตอ ัจงหวะ 10 มม. 4.7 mm

ประเภทของ ัรด ้ดวยเก ีลยวใน
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS

อง ์คประกอบ ู่ค ืมอ ัวส ุด เห ็ลกก ้ลา ัอลลอย ์ด ูสง
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด ุชบ ิผวอ ูล ิมเ ีนยม

แ ่ผนแอก ัวส ุด อะ ูล ิมเ ีนยม ัอลลอย ุชบอโนได ์ซ
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