
วา ์ลวห ่นวงเวลา
VZB-3-1/4
หมายเลข ิชน ่สวน: 3488

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

แรง ัดนใ ้ชงาน 0 bar...10 bar
ัอตราการไหลปก ิต ีท ํกาหนด ( ํทาใ ้หเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) 600 l/min

ป ัรบเวลาห ่นวงไ ้ด 0 s...30 s
ป้อง ักนการระเ ิบด โซน 1 (ATEX)

โซน 2 (ATEX)
โซน 21 (ATEX)
โซน 22 (ATEX)

ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
พอ ์รทลม G1/8

G1/4
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
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