
แมนนวลเทส
VAOH-MB-S7-S13
หมายเลข ิชน ่สวน: 3580654

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ประเภทการ ํดาเ ินนการ ้ดวยตนเอง
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

ป้อง ักนการระเ ิบด โซน 1 (ATEX)
โซน 2 (ATEX)
โซน 21 (ATEX)
โซน 22 (ATEX)

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 120 g
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อ ูล ิมเ ีนยมอโนได ์ซ
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