
วา ์ลวควบ ุคมการไหลทางเ ีดยว
GGO-1/4-3/8
หมายเลข ิชน ่สวน: 3634

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ง ์ก ัชนวา ์ลว ง ์ก ัชนไ ่ม ืคน ัคนเ ่รง
้ขอ ่ตอลม 1 G1/4
้ขอ ่ตอลม 2 G1/4

ประเภทการ ํดาเ ินนการ เค ืรอง ัจกร
อง ์คประกอบการป ัรบ ัคนโยก ูลกก ิลง
ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
มาตราฐาน ัอตราการไหลในการควบ ุคม ิทศทางการไหล 950 l/min
มาตราฐาน ัอตราการไหลใน ิทศทางไ ่ม ้ยอนก ัลบ 1150 l/min
แรง ัดนใ ้ชงาน 0.03 bar...8 bar

0.43 psi...116 psi
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -10 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 400 g
ีซล ัวส ุด NBR
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