
pneumatic valve
VL/O-3-PK-3X2
หมายเลข ิชน ่สวน: 4245

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ง ์ก ัชนวา ์ลว 3/2 เปิด monostable
ัอตราการไหลปก ิต ีท ํกาหนด ( ํทาใ ้หเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) 100 l/min

การเ ืชอม ่ตอการ ํทางาน ้ดวยลม PK-3
แรง ัดนใ ้ชงาน 0 bar...8 bar
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค ีท ันงจาน
ความก ้วางปรก ิต 2.5 mm
เป ีลยนเวลาปิด 50 ms
ส ัลบเวลาเปิด 12 ms
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ืสอควบ ุคม ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 180 g

ประเภทของ ัรด บนแ ่ผนเ ืชอม ่ตอ
บนโครง ึยด
ีม ูรทะ ุล

ทางเ ืลอก:
้ขอ ่ตอลม 1 PK-3
้ขอ ่ตอลม 4 PK-3
้ขอ ่ตอลม 5 PK-3
ัวส ุดแ ่ผนเ ืชอม ่ตอ ทองเห ืลอง

PPS เส ิรมแรง
ีซล ัวส ุด NBR
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย Polymer

ัสงกะ ีสห ่ลอ

13 ก.พ. 2568 – อาจ ีมการเป ีลยนแปลง - Festo SE & Co. KG 1/1


