
ุชด ัตวแปลง
DHAA-G-E21-60-B8-50
หมายเลข ิชน ่สวน: 5162497

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 285 g

ประเภทของ ัรด ้ดวย ูรทะ ุลและสก ูร
พ ้รอมปลอก ุ้หมตรงกลาง

ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดแ ่ผนอะแดปเตอ ์ร อะ ูล ิมเ ีนยม ัอลลอย ุชบอโนได ์ซ
ัวส ุดสก ูร เห ็ลก ักลวาไน ์ซ
ัวส ุดขององ ์คประกอบ ีทอ ู่ยตรงกลาง เห ็ลก
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