
่ทอลมพลาส ิตก
PAN-V0-6X1-WS
หมายเลข ิชน ่สวน: 525478

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

นอก Ø 8 mm
เ ้สน ่ผาน ูศน ์ยกลางภายนอก ํสาห ัรบ ้ขอ ่ตอแบบกดเ ้ขา 6 mm
ัรศ ีมการโ ้คงงอ ีทเ ีกยว ้ของ ักบการไหล 30 mm

Øภายใน 4 mm
ัรศ ีมการโ ้คงงอ ัขน ่ตา 13 mm
ุคณสม ับ ิตของ ่ทอ เหมาะ ํสาห ัรบโ ่ซพ ัลงงาน

แรง ัดนใ ้ชงาน ่ชวง ุอณห ูภ ิม ีทสม ูบร ์ณ -0.095 MPa...0.3 MPa
-0.95 bar...3 bar

แรง ัดนใ ้ชงาน ่ชวง ุอณห ูภม ัทงหมด -13.775 psi...43.5 psi
แรง ัดนใ ้ชงาน ึขนอ ู่ย ักบ ุอณห ูภ ิม -0.095 MPa...1.2 MPa

-0.95 bar...12 bar
-13.775 psi...174 psi

หมายเห ุตเ ีกยว ักบแรง ัดนใ ้ชงาน ้นา ัมนแ ่ร: ูสง ุสด 0.3 MPa ีท ูสง ุสด 90 °C
้นา: ูสง ุสด 0.3 MPa ีท ูสง ุสด 90 °C

ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
้นา ัมนแ ่ร
้นา (ของเหลวไ ่ม ีม ้นาแ ็ขง)

เค ืรองทดสอบไฟ UL94 V-0 (แ ็จคเ ็กต)
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -30 °C...90 °C
้นาห ันก ิสน ้คาตามความยาว 0.049 kg/m

พอ ์รทลม ํสาห ัรบเ ีสยบป ัลกภายนอก Ø 6 มม.
ีส ีสขาว

ความแ ็ขง ง A 72 +/-4
D 57 +/-3

ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ่ทอ PA12-P

ีพ ีว ีซ ีพ
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