
โม ูดลแยก
MS4N-FRM-1/4-Y
หมายเลข ิชน ่สวน: 531953

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค โม ูดลสาขา
แรง ัดนใ ้ชงาน 0 bar...12 bar
การไหลปก ิตใน ิทศทางการไหลห ัลก 1->2 4600 l/min
ปก ิตกระแส ้นาออก ้ดานบน 1500 l/min
ปก ิตไหลออก ้ดาน ่ลาง 1500 l/min
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

๊กาซเ ืฉอย
หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -10 °C...60 °C
ปลอด ัภย ํสาห ัรบอาหาร ูด ้ขอ ูมล ัวส ุดเ ิพมเ ิตม
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -10 °C...60 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 405 g
้ขอ ่ตอลม 1 1/4 NPT
้ขอ ่ตอลม 2 1/4 NPT
้ขอ ่ตอลม 3 1/4 NPT
้ขอ ่ตอลม 4 1/4 NPT
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อ ูล ิมเ ีนยมห ่ลอ
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