
ป ัลก
FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B
หมายเลข ิชน ่สวน: 534497

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ก ้วาง 20 มม.
ความ ูสง 62 มม.
ระยะเวลา 61 มม.
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 60 g
ิอนเทอ ์รเฟซ eldbus 1x9 เทอ ์ร ิมนอล ีทเ ้ขาสายแบบสป ิรง
เ ้สน ่ผาน ูศน ์ยกลางของสายเคเ ิบล ีทอ ุนญาต 5 mm...10 mm
ระ ัดบการป้อง ักน IP65

IP67
ในสภาพการ ิตด ัตง
ตามมาตรฐาน IEC 60529

ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 0 °C...50 °C
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -20 °C...70 °C
ความ ืชน ัสม ัพท ์ธ 95 %

ไ ่มควบแ ่นน
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PA เส ิรมแรง
ัวส ุด ็นอต ูยเ ีนยน ทองเห ืลอง
ัวส ุดสก ูร เห ็ลก
ีซล ัวส ุด NBR
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