
้นา ัมนห ่ลอ ืลน
MS12-LOE
หมายเลข ิชน ่สวน: 535041

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 12
ีซ ีร ์ส MS
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง แนว ัตง +/- 5°
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค เค ืรอง ่พนหมอกมาตรฐานตาม ัสด ่สวน
แรง ัดนใ ้ชงาน 1 bar...16 bar
การไหล ัขน ่ตา ํสาห ัรบง ์ก ัชนการห ่ลอ ืลน 400 l/min
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -10 °C...60 °C
ความห ืนดของ ้นา ัมน ISO VG 32
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 0 °C...60 °C
ประเภทของ ัรด การ ิตด ัตงสาย

พ ้รอม ุอปกร ์ณเส ิรม
ทางเ ืลอก:

ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อ ูล ิมเ ีนยมห ่ลอ
เป ืลอก ัวส ุด โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด
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