
ัตวกรองเ ็กบเ ีสยง
LFU-1/4
หมายเลข ิชน ่สวน: 539132

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด G1/4
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง แนว ัตง +/- 5°

กรองความ ิว ิจตร 1 µm
่ทอระบาย ้นาคอนเดนเสท ห ุมน ้ดวย ืมอ

แรง ัดนใ ้ชงาน 0 MPa...1.6 MPa
0 bar...16 bar
0 psi...232 psi

ัอตราการไหล ีทความ ัดนบรรยากาศ 4000 l/min
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
ลดเ ีสยงรบกวน ลด 40dB
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ระ ัดบความ ัดนเ ีสยง 78 dB(A)
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 190 g

พอ ์รทลม G1/4
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PP
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