
ัมล ิต ิพน
CPV14-VI-P2-1/8-D
หมายเลข ิชน ่สวน: 539502

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ํคา ัสงป้อง ักนการระเ ิบดของสหภาพ ุยโรป (ATEX)
เค ืรองหมาย UKCA ( ูด ํคาประกาศความสอดค ้ลอง) ตามระเ ีบยบ UK EX

ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหราชอาณา ัจกร
การอ ุน ัม ิต Ex-protection นอก EU EPL DB (สหราชอาณา ัจกร)

EPL Db (IEC-EX)
EPL Dc (IEC EX)
EPL Gb (สหราชอาณา ัจกร)
EPL Gb (IEC-EX)
EPL Gc (IEC-EX)

ป้อง ักนการระเ ิบด โซน 1 (ATEX)
โซน 1 (IEC EX)
โซน 1 (UKEX)
โซน 2 (ATEX)
โซน 2 (IEC EX)
โซน 21 (ATEX)
โซน 21 (IEC EX)
โซน 21 (UKEX)
โซน 22 (ATEX)
โซน 22 (IEC EX)

ใบ ัรบรองออกโดยห ่นวยงาน IECEx TUR 12.0002X
TÜV 06 ATEX 7334 X
TÜV 21 UKEX 7013 X

หมวด ATEX ํสาห ัรบ ๊กาซ II 2G
หมวด ATEX ํสาห ัรบ ุฝ่น II 2D
ช ินดของ ๊กาซ ีทป้อง ักน(การ ุจด ิตด) Ex eb IIC Gb
ุฝ่นช ินดป้อง ักนภายนอก อ ีดต tb IIIC Db
ุอณห ูภ ิมแวด ้ลอมการระเ ิบด -10°C <= Ta <= +60°C

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 350 g
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ีซล ัวส ุด NBR
ัวส ุดแ ่ผน โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด
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