
่ทอ ่รวมวา ์ลวป ัรบความ ัดน
LRB-1/4-DB-7-O-K4-MINI
หมายเลข ิชน ่สวน: 540042

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด ิม ิน
ีซ ีร ์ส DB

การป้อง ักนการ ํดาเ ินนการ ุป่ม ็ลอค
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค บน ีพบา ์ร
วา ์ลวควบ ุคม ูลก ูสบควบ ุคมโดยตรง

ง ์ก ัชน ัตวควบ ุคม ่คาคง ีทแรง ัดนขาออก
้ดวยการระบายอากาศรอง
้ดวยพฤ ิตกรรมกระแส ้ยอนก ัลบ

แรง ัดนใ ้ชงาน 0.15 MPa...1 MPa
1.5 bar...10 bar

่ชวงควบ ุคมแรง ัดน 0.05 MPa...0.7 MPa
0.5 bar...7 bar
7.25 psi...101.5 psi

ความ ัดน ิฮสเท ีร ิซส ูสง ุสด 0.5 bar
ัอตราการไหลปก ิต ีท ํกาหนด ( ํทาใ ้หเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) 1000 l/min
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [-:-:-]

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -5 °C...50 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...50 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 1000 g

ประเภทของ ัรด การ ิตด ัตงแผง ้ดานห ้นา
พ ้รอม ุอปกร ์ณเส ิรม

้ขอ ่ตอลม 1 G1/2
้ขอ ่ตอลม 2 G1/4
ัวส ุดป ัลกสก ูร เห ็ลก

ุชบ ัสงกะ ีส
๊นอต ัตวเ ้วนวรรค ัวส ุด โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด

แถบเ ืชอม ่ตอ ัวส ุด โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด
วงแหวนปิดผ ึนก ัวส ุด ีพ ีว ีซ

ีซล ัวส ุด NBR
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PA เส ิรมแรง
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