
ัตว ่ตอฟิว ับส
FBA-CO-SUB-9-M12
หมายเลข ิชน ่สวน: 540324

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

มาตรการ CANopen
DeviceNet

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 ง ์ก ัชน ห ้นา ุอปกร ์ณภาคสนาม
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 การออกแบบ ีสเห ีลยม
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1, ประเภทการเ ืชอม ่ตอ กระป๋อง
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1, เ ้ตา ัรบสายเคเ ิบล แ ่ค
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 เทคโนโล ียการเ ืชอม ่ตอ Sub-D
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 ํจานวน ิพน/สายไฟ 9
การ ่ตอไฟฟ้า 1, ิพน/สายไฟ ขาด 6
ัขว ่ตอไฟฟ้า 1 ประเภทของ ัตว ึยด สก ูร 2x 4-40 UNC-2A

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 2 ง ์ก ัชน ห ้นาควบ ุคม
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 2 การออกแบบ รอบ ๆ
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 2 ประเภทการเ ืชอม ่ตอ ป ัลก
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 2 เ ้ตา ัรบสายเคเ ิบล ตรง
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 2 เทคโนโล ียการเ ืชอม ่ตอ M12x1 A-coded ตามมาตรฐาน EN 61076-2-101
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 2 ํจานวนเสา/สายไฟ 5
การเ ืชอม ่ตอทางไฟฟ้า 2, เสา/สายไฟขาด 5
ิพ ักดแรง ัดนไฟฟ้า DC 24 V

ป้อง ักน ใ ่ช
ความยาวสายเคเ ิบล 0.1 m
เ ้สน ่ผาน ูศน ์ยกลางของสายเคเ ิบล 6.3 mm
การประกอบสายเคเ ิบล 4 x 0.34 มม.²
ัตว ํนาห ้นา ัตดเ ็ลก ้นอย 0.34 mm²

ระ ัดบการป้อง ักน IP67
หมายเห ุตเ ีกยว ักบระ ัดบการป้อง ักน ในสภาพการ ิตด ัตง
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...50 °C

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 0 - ไ ่ม ีมความเค ีรยดจากการ ักดก ่รอน
ัวส ุดปลอกสาย TPE-U(PUR)
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