
เกจ ัวดความ ัดน
DPA-40-16-MA-SET
หมายเลข ิชน ่สวน: 540782

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ไ ้ดมาตรฐาน EN837-1
เกจ ัวดแรง ัดนขนาด ีท ํกาหนด 27
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค เกจ ัวดแรง ัดนแบบBourdon
ประเภทของ ัรด พ ้รอมเก ีลยวนอก
แรง ัดนใ ้ชงาน 16 bar
ระ ัดบความแ ่มน ํยาในการ ัวด 4
ระ ัดบการป้อง ักน IP43
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 5 °C...60 °C

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

พอ ์รทลม R1/8
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 16 g
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