
โม ูดลระห ่วาง ัขนของ ํตาแห ่นง
DADM-DGC-25-A
หมายเลข ิชน ่สวน: 541700

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด 25
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

การตรวจ ัจบ ํตาแห ่นง ํสาห ัรบส ิวต ์ชความใก ้ล ิชด
แรง ัดนใ ้ชงาน 0.25 MPa...0.8 MPa

2.5 bar...8 bar
36.25 psi...116 psi

ความเ ็รวในการกระแทก ูสง ุสด 3 m/s
เวลาห ุมน ูสง ุสด 100 ms
ความแ ่มน ํยาในการ ํทา ้ซา 0.02 mm
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 430 g

ประเภทของ ัรด ึยด ักบกระบอก ูสบ DGC
พอ ์รทลม QS-4
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
สก ูรห ุยด เห ็ลก

ัสงกะ ีส
ีซล ัวส ุด NBR
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด

อโนได ์ซ
ัวส ุด ัคนโยก เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
ค ิลป ัวส ุด เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
ัวส ุด ็นอต เห ็ลก

ัสงกะ ีส
ป ัรบละเ ีอยด 2 mm
ง ์ก ัชน การแสดง ู่ค
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