
ัคนโยก ้ดวย ืมอ
VAOH-14-H9
หมายเลข ิชน ่สวน: 542704

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ระยะเวลา 180 mm
ความก ้วางของกา ัรดแบน 14 mm
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 300 g
ัวส ุด ัคนโยก ืมอ เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
ัวส ุด ุอปกร ์ณ เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง
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