
ัตวเ ืชอม ่ตอ ่ดวน
CK-1/2-PK-9
หมายเลข ิชน ่สวน: 546069

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ความก ้วางปรก ิต 9 mm
ประเภทของ ีซลบนเ ืดอย ัขนเก ีลยว แหวนปิดผ ึนก
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
้ขอ ่ตอลม 1 เก ีลยวนอก G1/2
้ขอ ่ตอลม 2 ํสาห ัรบ ุจกเ ีสยบ ้ดานใน Ø 9 มม. พ ้รอม ็นอต
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อ ูล ิมเ ีนยม

อโนได ์ซ
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