
วา ์ลว ืพนฐาน
LFR-D-7-MINI-A
หมายเลข ิชน ่สวน: 546457

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด ิม ิน
ีซ ีร ์ส D

การป้อง ักนการ ํดาเ ินนการ ุป่ม ็ลอค
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง แนว ัตง +/- 5°

กรองความ ิว ิจตร 40 µm
่ทอระบาย ้นาคอนเดนเสท ัอตโน ัม ิตอ ่ยางเ ็ตม ีท

โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค ัตวควบ ุคม ัตวกรองไ ่ม ีมเกจ ัวดแรง ัดน
ป ิรมาณคอนเดนเสท ูสง ุสด 0.744  oz (US)
ป้อง ักน ้ถวย กรงป้อง ักนโลหะ
ระ ัดบความ ัดน G1/8 พ ้รอมแ ้ลว
แรง ัดนใ ้ชงาน 0.2 MPa...1.2 MPa

2 bar...12 bar
่ชวงควบ ุคมแรง ัดน 6.9 psi...105 psi

ความ ัดน ิฮสเท ีร ิซส ูสง ุสด 3 psi
ัอตราการไหลปก ิต ีท ํกาหนด ( ํทาใ ้หเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) 141 cfm
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:9:-]

๊กาซเ ืฉอย
หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ 14 °F...140 °F

ระ ัดบความสะอาดของอากาศ ีททางออก อากาศ ัอดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
๊กาซเ ืฉอย

ุอณห ูภ ิมปานกลาง 41 °F...140 °F
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 41 °F...140 °F
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 16.1 oz

ประเภทของ ัรด การ ิตด ัตงสาย
พ ้รอม ุอปกร ์ณเส ิรม
ทางเ ืลอก:

ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย ัสงกะ ีสห ่ลอ

เป ืลอก ัวส ุด PC
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