
ัตวแปลง
AD-3/4NPT-G3/4-I
หมายเลข ิชน ่สวน: 546551

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ความก ้วางปรก ิต 19.05 mm
แรง ัดนใ ้ชงาน ่ชวง ุอณห ูภ ิม ีทสม ูบร ์ณ -0.95 bar...10 bar
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -10 °C...60 °C

แรง ิบด ูสง ุสดในการ ัขน ้ขอ ่ตอลม 1 32 Nm
แรง ิบด ูสง ุสดในการ ัขน ้ขอ ่ตอลม 2 60 Nm
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 98.13 g
้ขอ ่ตอลม 1 เก ีลยว ัตว ู้ผ 3/4 NPT
้ขอ ่ตอลม 2 เก ีลยว ัตวเ ีมย G3/4
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ีซล ัวส ุด ีพ ีว ีซ
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย เห ็ลก ักลวาไน ์ซ
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