
โม ูดลเอา ์ต ุพต
CP-A08-M12-EL-Z
หมายเลข ิชน ่สวน: 546924

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
พ ้รอมราง DIN
ทางเ ืลอก:

ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...50 °C
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -20 °C...70 °C

ระ ัดบการป้อง ักน IP65
IP67

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ํคา ัสง EU EMC

ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหภาพ ุยโรป
เค ืรองหมาย UKCA ( ูด ํคาประกาศความสอดค ้ลอง) ตามระเ ีบยบ ้ขอ ับง ัคบของสหราชอาณา ัจกร ํสาห ัรบ EMC

ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหราชอาณา ัจกร
ป้าย KC เค ีซ ีอเ ็อม ีซ
อ ุนญาต เค ืรองหมาย RCM

c UL เรา - รายการ (OL)
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PA เส ิรมแรง
ัวส ุด ุ้หม PA เส ิรมแรง

จอแสดงผล LED การ ิว ินจ ัฉย 3 โม ูดล
การ ิว ินจ ัฉย 8 ่ชอง
8 สถานะ ่ชอง

ํจานวนเอา ์ต ุพต ูสง ุสด 8
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน DC 18 V...30 V
ิพ ักดแรง ัดนไฟฟ้า DC 24 V
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน ํสาห ัรบโหลดแรง ัดนไฟ DC 24 V

หมายเห ุตเ ีกยว ักบแรง ัดนโหลด ่ผานการเ ืชอม ่ตอแรง ัดนไฟฟ้าโหลด (24VDC)
แรง ัดนโหลดกระเ ืพอมตก ้คาง 4 Vss
ผล ัลพ ์ธ ัลกษณะ IEC1131-T2
ส ิวต ิชงลอ ิจก ีทเอา ์ต ุพต PNP (ส ิวต ์ชบวก)
กระแสไฟ ูสง ุสด ่ตอโม ูดล 4 A
่ชองแยกไฟฟ้า - ่ชอง ไ ่ม

ฟิว ์สป้อง ักน (ไฟฟ้า ัลดวงจร) ฟิว ์ส ิอเ ็ลกทรอ ินก ์สภายใน ่ตอก ุ่ลม
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