
คาท ิรคเ ืรอง ํกาเ ินด ูสญญากาศ
VN-07-L
หมายเลข ิชน ่สวน: 547696

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด ีท ํกาหนด ัหว ีฉดลาวาล 0.7 mm
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
ัลกษณะ ีอเ ็จคเตอ ์ร ่คาเ ิรม ้ตน

ป ิรมาณการ ูดด ูสง
แรง ัดนใ ้ชงาน 1 bar...8 bar
ัจด ัอน ัดบความกด ัดนในการ ํทางาน 6 bar

ป ิรมาณการ ูดด ูสง ุสด ีทความ ัดนบรรยากาศ 30.9 l/min
เวลาเ ิตมอากาศ ีทแรง ัดนใ ้ชงาน ีทระ ุบ 0.82 s
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม ไ ่มสามารถทา ้นา ัมนไ ้ด
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมปานกลาง 0 °C...60 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 0 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 1.65 g
ีซล ัวส ุด NBR
ัวส ุดของ ัหว ัจบ ปอม
ัวส ุด ัหว ีฉด โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด
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