
ิอนเทอ ์รเฟซไฟฟ้า
VABE-S6-1LF-C-A4-E
หมายเลข ิชน ่สวน: 549042

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
ิอนเทอ ์รเฟซ eldbus ็ซอกเ ็กต M12 1 ัตว 4 ขา

1 คอนเนคเตอ ์ร M12 4 ขา
ํจานวนคอย ์ลโซ ิลนอย ์ลวา ์ลว ูสง ุสด 4
ํจานวน Slave ่ตอ ุอปกร ์ณ 1
ํจานวนเอา ์ต ุพต ูสง ุสด 4
ํจานวน ิอน ุพต ูสง ุสด 4
ิพ ักดแรง ัดนไฟฟ้า DC 24 V

ความ ัผนผวนของแรง ัดนไฟฟ้า ีทอ ุนญาต +/- 10 %
เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ํคา ัสง EU EMC

ตาม ํคา ัสงไฟฟ้าแรง ่ตาของสหภาพ ุยโรป
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 0 - ไ ่ม ีมความเค ีรยดจากการ ักดก ่รอน
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -20 °C...60 °C

ความ ืชน ัสม ัพท ์ธ 0 - 90 %
ระ ัดบการป้อง ักน IP65
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...50 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 850 g

ระบบควบ ุคมไฟฟ้า eldbus
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า ่ผานทาง CPX
่ชวงAddressing่ 1 ... 31 (0)

การ ัตง ่คาโดย ุอปกร ์ณ ํกาหนดแอดเดรส ิอนเตอ ์รเฟซ AS
การแยกแบบ ักลวา ินก ิอนเตอ ์รเฟส Fieldbus ออปโต ัคปเปลอ ์ร
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ีซล ัวส ุด NBR

บ ิร ุสท ิธ
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อ ูล ิมเ ีนยมห ่ลอ

PA
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