
ัขว ่ตอเทอ ์ร ิม ันล
CPE14-3/2-PRS-3/8-10-NPT
หมายเลข ิชน ่สวน: 550618

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ข ้วาง 20 mm
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
ํจานวน ํตาแห ่นงวา ์ลว ูสง ุสด 10
ํจานวน ูสง ุสดของโซนแรง ัดน 2
แรง ัดนระเ ิบด 5 MPa

50 bar
725 psi

แรง ัดนใ ้ชงาน -0.09 MPa...1 MPa
-0.9 bar...10 bar

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมปานกลาง 23 °F...122 °F
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 23 °F...122 °F
แรง ิบด ูสง ุสด ํสาห ัรบการ ึยดวา ์ลว 0.9 ft-lbf
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 20.7 oz

บ ็ลอกการเ ืชอม ่ตอประเภทการ ิตด ัตง ีม ูรทะ ุล
ประเภทของวา ์ลว ึยด ้ดวยเก ีลยวใน
้ขอ ่ตอลม 1 3/8 NPT
้ขอ ่ตอลม 3 3/8 NPT
้ขอ ่ตอลม 5 3/8 NPT
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
แถบเ ืชอม ่ตอ ัวส ุด โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด
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