
เ ้ตา ัรบป ัลกหลายขา
NECA-S1G9-P9-MP3
หมายเลข ิชน ่สวน: 552703

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 60 g
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 ็ซอกเ ็กต Sub-D 9-pin
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 2 ัขวเก ีลยว 9 ขา
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน DC 21.6 V...26.4 V
ิพ ักดแรง ัดนไฟฟ้า DC 24 V
ิพ ักดกระแส ีท 40°C 1 A
เ ้สน ่ผาน ูศน ์ยกลางของสายเคเ ิบล ีทอ ุนญาต 5 mm...10 mm
ห ้นา ัตดการเ ืชอม ่ตอ 0.34 mm²...1 mm²
หมายเห ุตเ ีกยว ักบห ้นา ัตดการเ ืชอม ่ตอ 0.34-0.5 มม.² เ ืมอใ ้ชปลอก ุ้หม
ระ ัดบการป้อง ักน IP65

ตามมาตรฐาน IEC 60529
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 0 °C...50 °C
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -20 °C...70 °C
ความ ืชน ัสม ัพท ์ธ 95 %

ไ ่มควบแ ่นน
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PA เส ิรมแรง
ัวส ุด ็นอต ูยเ ีนยน ทองเห ืลอง
ัวส ุดสก ูร เห ็ลก
ีซล ัวส ุด NBR
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