
เค ืรองเ ิพมความ ัดน
DPA-40-16-CRVZS2
หมายเลข ิชน ่สวน: 552929

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

Ø ูลก ูสบ 40mm
ป ิรมาณ 2 l
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ

โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค เค ืรองเ ิพมแรง ัดน ูลก ูสบ ู่ค
้ดวยการ ัจดเ ็กบอากาศ ัอด
้ดวยเค ืรอง ัวดความ ัดน

พ ้รอมเ ็ชควา ์ลว
ระ ัดบความ ัดน ้ดวยเค ืรอง ัวดความ ัดน
แรง ัดนทางออก 2 0.45 MPa...1.6 MPa

4.5 bar...16 bar
65.25 psi...232 psi

แรง ัดนใ ้ชงาน 0.25 MPa...0.8 MPa
2.5 bar...8 bar
36.25 psi...116 psi

่ชวงควบ ุคมแรง ัดน 0.45 MPa...1.6 MPa
4.5 bar...16 bar
65.25 psi...232 psi

แรง ัดนขาเ ้ขา 1 2 bar...8 bar
0.2 MPa...0.8 MPa
29 psi...116 psi

ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม ไ ่มสามารถทา ้นา ัมนไ ้ด
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ 5 °C...60 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 5 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 4400 g

ประเภทของ ัรด ีม ัตวเ ืลอน
้ขอ ่ตอลม 1 QS-10
้ขอ ่ตอลม 2 KD4
้ขอ ่ตอลม 3 ัตวเ ็กบเ ีสยง
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
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ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ัวส ุด ักกเ ็กบอากาศ ัอด เห ็ลกก ้ลาไ ้รส ินม ัอลลอย ์ด ูสง

13 ก.พ. 2568 – อาจ ีมการเป ีลยนแปลง - Festo SE & Co. KG 2/2


