
โม ูดล ่จายไฟ
VMPAL-SP-QS12
หมายเลข ิชน ่สวน: 560952

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ก ้วาง 23.2 mm
ระยะเวลา 107.3 mm
ง ์ก ัชน ูบรณาการ ้ดวยโม ูดลไฟฟ้า
การออกแบบวา ์ลวเทอ ์ร ิมนอล ขนาดวา ์ลวสามารถผสมไ ้ด
แรง ัดนใ ้ชงาน -0.09 MPa...1 MPa

-0.9 bar...10 bar
ไพ ๊ลอตความ ัดน 0.3 MPa...0.8 MPa

3 bar...8 bar
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 3 - ่คาการ ักดก ่รอน ูสง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...50 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 50 g
้ขอ ่ตอลม 1 ํสาห ัรบ ่ทอนอก Ø 12 mm
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดเพาเวอ ์ร ัซพพายโม ูดล โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด

PA เส ิรมแรง
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