
เทอ ์ร ิม ันล
CPX-P
หมายเลข ิชน ่สวน: 562818

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ระบบควบ ุคมไฟฟ้า eldbus
การควบ ุคมแบบ ูบรณาการ

ํจานวนโม ูดล ูสง ุสด 10
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...50 °C
ุอณห ูภ ิมในการ ัจดเ ็กบ -20 °C...70 °C

ระ ัดบการป้อง ักน IP20
IP65

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ํคา ัสง EU EMC

ตาม ํคา ัสงป้อง ักนการระเ ิบดของสหภาพ ุยโรป (ATEX)
ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหภาพ ุยโรป

เค ืรองหมาย UKCA ( ูด ํคาประกาศความสอดค ้ลอง) ตามระเ ีบยบ ้ขอ ับง ัคบของสหราชอาณา ัจกร ํสาห ัรบ EMC
ตามระเ ีบยบ UK EX
ตามระเ ีบยบ RoHS ของสหราชอาณา ัจกร

ป้าย KC เค ีซ ีอเ ็อม ีซ
อ ุนญาต เค ืรองหมาย RCM

c UL เรา - ไ ้ด ัรบการยอม ัรบ (OL)
ป้อง ักนการระเ ิบด โซน 2 (ATEX)

โซน 2 (BR)
โซน 2 (UKEX)

หมวด ATEX ํสาห ัรบ ๊กาซ ค ัรง ีทสอง 3G
การอ ุน ัม ิต Ex-protection นอก EU EPL Gc (BR)

EPL Gc (สหราชอาณา ัจกร)
ช ินดของ ๊กาซ ีทป้อง ักน(การ ุจด ิตด) อ ีดต ec IIC T4 Gc X
ุอณห ูภ ิมแวด ้ลอมการระเ ิบด -5°C <= Ta <= +50°C

ใบ ัรบรองออกโดยห ่นวยงาน DNV 15.0193 X
จอแสดงผล LED สถานะรถ ับส

สถานะ ่ชอง
สถานะโม ูดล
สถานะของระบบ

การ ิว ินจ ัฉย ห ่นวยความ ํจาการทดสอบ
การ ิว ินจ ัฉยเ ิชง ่ชอง ัสญญาณและโม ูดล
โม ูดลแรง ัดนตก

ป ิรมาณ address ูสง ุสดของ ิอน ุพต 64 Byte
ป ิรมาณ address ูสง ุสดของเอา ์ท ุพท 64 Byte
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ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

การ ํกาหนดพารา ิมเตอ ์ร พฤ ิตกรรมการ ิว ินจ ัฉย
การตอบสนอง ีท ้ลมเหลว
ํกาหนด ่ชอง

การ ัตง ่คา ัสญญาณ
รอบเวลาภายใน < 1ms
ิพ ักดแรง ัดนไฟฟ้า DC 24 V

ความ ัผนผวนของแรง ัดนไฟฟ้า ีทอ ุนญาต +/- 25 %
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