
แถบ ัขว ่ตอ
NECU-L3G8-C1
หมายเลข ิชน ่สวน: 565712

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ความ ีถในการเ ืชอม ่ตอ 100
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 36 g

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 8 ิพน
ัขวสป ิรง
ัขว ่ตอตรง

่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน DC 0 V...30 V
ิพ ักดกระแส ีท 40°C 12 A
ัตว ้ตานทานไฟกระชาก 4 kV

ห ้นา ัตดการเ ืชอม ่ตอ 0.2 mm²...2.5 mm²
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -40 °C...85 °C

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ระ ัดบมล ิพษ 3
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PA
ีทอ ู่ยอา ัศย ีส ีส ํดา

ห ้นา ัสม ัผสป ัลก ัวสด โลหะผสมทองแดง
กระป๋อง
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