
แ ่ผนเพลท ึยดตอนปลาย
VMPAL-EPL-CPX
หมายเลข ิชน ่สวน: 570783

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ก ้วาง 40 mm
ระยะเวลา 107.3 mm
ํจานวน ํตาแห ่นงวา ์ลว ูสง ุสด 32
การออกแบบวา ์ลวเทอ ์ร ิมนอล ขนาดวา ์ลวสามารถผสมไ ้ด
ํจานวนคอย ์ลโซ ิลนอย ์ลวา ์ลว ูสง ุสด 32
แรง ัดนใ ้ชงาน -0.09 MPa...1 MPa

-0.9 bar...10 bar
ไพ ๊ลอตความ ัดน 0.3 MPa...0.8 MPa

3 bar...8 bar
ิพ ักดแรง ัดนไฟฟ้า DC 24 V

ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 3 - ่คาการ ักดก ่รอน ูสง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ระ ัดบการป้อง ักน IP67
หมายเห ุตเ ีกยว ักบระ ัดบการป้อง ักน ในสภาพการ ิตด ัตง
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...50 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 130 g

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 ง ์ก ัชน eldbus
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1, ประเภทการเ ืชอม ่ตอ ป ัลก
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 เทคโนโล ียการเ ืชอม ่ตอ ภายใน ํสาห ัรบ CPX
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุดแ ่ผนปิด ้ทาย อ ูล ิมเ ีนยมห ่ลอ

PA เส ิรมแรง
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