
ัตว ํทางานห ัลก
Q-22-B
หมายเลข ิชน ่สวน: 573107

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

เ ้สน ่ผา ูศน ์ยกลางการ ิตด ัตง 22.5 mm
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 0 - ไ ่ม ีมความเค ีรยดจากการ ักดก ่รอน
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ระ ัดบการป้อง ักน IP40
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 36.8 g
ีส ีส ํดา
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
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