
ัซบเบสไฟฟ้า
VAVE-L1-1VR8-LP
หมายเลข ิชน ่สวน: 573919

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

การป้อง ักน ัขว ้ยอนก ัลบ ไบโพลา ์ร
ง ์ก ัชนเ ิพมเ ิตม ัดบประกายไฟ
การแสดงสถานะ ัสญญาณ ไฟ LED
ิพ ักดแรง ัดนไฟฟ้า DC 12 V

24 V
ัตว ้ตานทานไฟกระชาก 0.8 kV
ระ ัดบมล ิพษ 3
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 2 - การ ัสม ัผส ักบการ ักดก ่รอนในระ ัดบปานกลาง
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ระ ัดบการป้อง ักน IP65
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -5 °C...60 °C
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
แรง ิบดกระ ัชบ ูสง ุสด 0.27 Nm
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 3.2 g
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 3 ิพน / 2 ิพน

M8 / -
ป ัลก / เ ้ตา ัรบ

การเ ืชอม ่ตอ ัตว ํนาป้อง ักน ไ ่มพ ้รอมใ ้ชงาน
ประเภทของ ัรด บนโซ ิลนอย ์ดวา ์ลวพ ้รอมสก ูร ึยด ัตวเอง
ีทอ ู่ยอา ัศย ีส ีส ํดา
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ุ้หม ปะ
ีซล ัวส ุด EPDM
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PA
ัวส ุดสก ูร เห ็ลก ัดด
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