
ัตวกระจายป ัลกหลายขา
NEDU-L6R1-M8G3L-M12G8
หมายเลข ิชน ่สวน: 574587

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ก ้วาง 24 มม.
ความ ูสง 23 มม.
ระยะเวลา 113 มม.
ัตว ่บง ีชพ ้รอม LED ีสเ ีขยว
ัตว ่บง ีชสถานะ LED ีสเห ืลอง
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 74 g

การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 เ ้ตา ัรบตรง, M8, 3-pin
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 2 ัขว ่ตอแบบตรง M12x1 8 ขา
่ชวงแรง ัดนไฟฟ้า ีทใ ้ชงาน DC 10 V...30 V
ิพ ักดกระแส ีท 40°C 3 A
ํกา ัลงการผ ิลตจ ุจ ับน ่ตอ ่ชอง 2 A

ระ ัดบการป้อง ักน IP68
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -20 °C...80 °C

การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 3 - ่คาการ ักดก ่รอน ูสง
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย เส ิรมความแ ็ขงแรง ้ดวย PBT
ีทอ ู่ยอา ัศย ีส ีสเทา
ีซล ัวส ุด FPM

ห ้นา ัสม ัผสป ัลก ัวสด ุชบ ินกเ ิกลและ ุชบทอง
ัวส ุด ๊ซอกเ ็กต ทองเห ืลอง ุชบ ินกเ ิกล
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