
ป ัลก
NECU-S1W9-C2-ACO
หมายเลข ิชน ่สวน: 574588

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ประเภทของ ัรด 4-40 UNC-2B
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 59 g
ิอนเทอ ์รเฟซ eldbus Sub-D, 9-pin, เ ้ตา ัรบ
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 1 ็ซอกเ ็กต Sub-D 9-pin
การเ ืชอม ่ตอไฟฟ้า 2 ัขว ่ตอสก ูรป้อง ักนไ ้ด
ัอตราบอด 1Mbps
เ ้สน ่ผาน ูศน ์ยกลางของสายเคเ ิบล ีทอ ุนญาต 8 มม.

8 mm
ห ้นา ัตดการเ ืชอม ่ตอ 0.14 mm²...0.5 mm²
ระ ัดบการป้อง ักน IP20
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -20 °C...70 °C
ความ ืชน ัสม ัพท ์ธ 75% ีท 25°C
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B2-L
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย PC-enhanced
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