
Control block for two-hand start
ZSB-1/8-B
หมายเลข ิชน ่สวน: 576656

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ความก ้วางปรก ิต 4 mm
ประเภทการ ํดาเ ินนการ ินวเม ิตก
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
ุคณ ัลกษณะ ้ดานความปลอด ัภย การ ํทางานสอง ืมอ
ระ ัดบประ ิสท ิธภาพ (PL) การ ํทางานแบบสอง ืมอ / หมวด 1 ระ ัดบประ ิสท ิธภาพ c
แรง ัดนใ ้ชงาน 0.4 MPa...0.8 MPa

4 bar...8 bar
ัอตราการไหลปก ิต ีท ํกาหนด ( ํทาใ ้หเป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน DIN 1343) 50 l/min
เค ืรองหมาย CE ( ูดประกาศเ ีกยว ักบความสอดค ้ลอง) ตาม ้ขอ ํกาหนด ้ดานเค ืรอง ัจกรของสหภาพ ุยโรป
เค ืรองหมาย UKCA ( ูด ํคาประกาศความสอดค ้ลอง) ตามระเ ีบยบของสหราชอาณา ัจกร ํสาห ัรบเค ืรอง ัจกร
ป้อง ักนการระเ ิบด โซน 1 (ATEX)

โซน 2 (ATEX)
โซน 21 (ATEX)
โซน 22 (ATEX)

ใบ ัรบรองออกโดยห ่นวยงาน ีทป ึรกษาทางการเ ิงน ิอสระ 1201046
ิอนเตอ ์รเทค UK-MCR-0080

ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
ักนกระแทก การทดสอบแรงกระแทก ้ดวยระ ัดบความ ุรนแรง 2 ตาม FN 942017-5 และ

EN 60068-2-27
ระ ัดบความ ้ตานทานการ ักดก ่รอน KBK 1 - ความเ ้คน ่ตอการ ักดก ่รอน ่ตา
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ 0 °C...60 °C
้นาห ันกผ ิลต ัภณ ์ฑ 420 g

ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
้ดวยเก ีลยวใน
ทางเ ืลอก:

้ขอ ่ตอลม 2 G1/8
้ขอ ่ตอลม 3 G1/8
ัวส ุดหมายเห ุต เป็นไปตาม ้ขอ ํกาหนด RoHS
ัวส ุด ุ้หม อ ูล ิมเ ีนยมห ่ลอ
ีซล ัวส ุด NBR
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย โลหะผสมอ ูล ิมเ ีนยม ัดด

อโนได ์ซ
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