
pneumatic valve
CL-5/2-1/2
หมายเลข ิชน ่สวน: 5813

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ง ์ก ัชนวา ์ลว 5/2 โมโนสเตเ ิบล
การเ ืชอม ่ตอการ ํทางาน ้ดวยลม G1/2
แรง ัดนใ ้ชงาน 1 bar...10 bar
ไพ ๊ลอตความ ัดน 2 bar...10 bar
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364 โซน III
้ขอ ่ตอลม 1 G1/2
้ขอ ่ตอลม 2 G1/2
้ขอ ่ตอลม 3 G1/2
้ขอ ่ตอลม 4 G1/2
้ขอ ่ตอลม 5 G1/2
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