
เค ืรอง ํกาเ ินด ุสญญากาศ
VAK-1/4
หมายเลข ิชน ่สวน: 6890

แ ่ผน ้ขอ ูมล

ัลกษณะเฉพาะ ูมล ่คา

ขนาด ีท ํกาหนด ัหว ีฉดลาวาล 1 mm
ํตาแห ่นงการ ิตด ัตง ตาม ้ตองการ
ัลกษณะ ีอเ ็จคเตอ ์ร ูสญญากาศ ูสง

ง ์ก ัชน ูบรณาการ แรงกระ ุ้ตนการ ีดดออก ้ดวยลม
โครงส ้รางเ ิชงส ้รางสรร ์ค ัตว T
แรง ัดนใ ้ชงาน 0.15 MPa...1 MPa

1.5 bar...10 bar
21.75 psi...145 psi

ูสญญากาศ ูสง ุสด 80 %
ืสอป ิฏ ับ ิตการ ระบบ ัอดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

หมายเห ุตเ ีกยว ักบ ืสอป ิฏ ับ ิตการ/ควบ ุคม สามารถทา ้นา ัมนไ ้ด ( ํจาเป็น ํสาห ัรบการ ํทางาน ่ตอไป)
การป ิฏ ับ ิตตาม ้ขอ ํกาหนดของ ้หองป ิฏ ับ ิตการ VDMA24364-B1/B2-L
ุอณห ูภ ิมปานกลาง -20 °C...80 °C
ุอณห ูภ ิมโดยรอบ -20 °C...80 °C

ประเภทของ ัรด ีม ูรทะ ุล
้ขอ ่ตอลม 1 G1/4
้ขอ ่ตอลม 3 G1/4

การเ ืชอม ่ตอ ูสญญากาศ G1/4
ัวส ุด ีทอ ู่ยอา ัศย อ ูล ิมเ ีนยมห ่ลอ
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